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4 Ausführungen von Ausblaspistolen für Basis-, Standard-, Sicherheits- 
und Energiesparanwendungen. Die Ausblaspistolen aus technischem 
Polymer sind fertig montiert oder als Set zur Selbstmontage erhältlich 
und werden allen Anforderungen gerecht.

Vorteile

Basic & Standardausblaspistolen:
•  Konform mit internationalen Lärm- und Druckvorschriften

•  Schwenkbare Düsen für einstellbaren Luftstrahl

•  Progressive Durchflussrate

Sicherheits-Ausblaspistolen:

•  Erfüllt die Normen OSHA- und SUVA:

-  Anforderungen an die Lärmbelastung

-  Bestimmungen in Bezug auf den Ausgangsdruck

•  Energiespar-Ausblaspistolen:

•  Begrenzter Durchfluss für geringeren Energieverbrauch

•  Set und Düsen: um ein geeignetes Produkt zu gewährleisten

Technische Daten

• Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage
• Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
• Temperaturbereich:  Luft: -15°C bis +50°C

        Trockene Luft: -20°C bis +80°C

• Schläuche: Spiralschläuche und gerade Schläuche

Materialübersicht

Regelungen

•  PED
•  RoHS
•  REACH
Geschmacksmusterschutz:
Alle Ausblaspistolen von Parker Legris
wurden unter folgenden Nummern
eingetragen und registriert:

• 13 224/13 225/13 226

• OSHA
• DI: 2003/10/CE
Mindestanforderungen zum Schutz 
gegen gesundheitliche 
Gefährdungen und insbesondere
die Gefährdung des Gehörs. Der
Lärmpegel muss unter 87 dbA 
liegen.

Gewindestutzen:
Messing 
vernickelt

Gehäuse:
technisches Polymer

Düsen: 
•  Aluminium

(Standard-Pistolen)
• Messing vernickelt
(Sicherheits-Pistolen

und andere 
Ausführungen) 

Hebel: 
technisches Polymer

Silikonfrei

Funktionsweise Sicherheits-Pistolen Funktionsweise Pistolen mit Sicherheitsdüse

Durchfluss wird vollständig gestoppt, der Druck fällt auf 0,5 bar ab Durchfluss wird abgeleitet, der Druck fällt auf 0,5 bar ab

Maximaler Durchfluss 
(Toleranz +/-10%)

Lärmpegel
ISO 15744

Winkel des
Luftstromwinkel

Gemäß Norm

Blowgun Range
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 EN_Level 4 reduit Ausblaspistolen

Ausblaspistolen
Polymer

technisches Polymer Druckluft 10 -20°C +50°C OSHA 428

Ausblaspistolen mit besonderen Eigenschaften

technisches 
Polymer, 
Messing 
vernickelt

Druckluft 10 -20°C +50°C
Sicherheit, SUVA 

Sicherheit, Energy 
saving, OSHA

429

Düsen

Messing vernickelt Druckluft 10 -15°C +50°C
Eine große Anzahl 
von Düsen für alle 
Ihre Anwendungen

430

Ausblaspistolen aus Metall

Aluminium oder 
Messing vernickelt

Industrielle Medien 20 -20°C +100°C Robust, leicht & 
ergonomisch 432

Ausblaspistolen-Sets

technisches Polymer Druckluft 10 -20°C +50°C

Einfache 
Handhabung,
Einsatzbereit /
Sicherheit und
Leistung

434

Werkstoffe Medien
Maximaler

Druck
(bar)

Temperaturen
Eigenschaften Seite

Min. Max.
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EN_Level 4 reduit Blowgun Kits Ausblaspistolen-Sets

Das ergonomische Ausblaspistolen-Set ist ein unverzichtbares Produkt im 
industriellen Bereich, wenn es um Ausblastechnik geht.

Vorteile

 Inhalt des Sets:

-  Ausblaspistole

-  4 m Spiralschlauch, Durchmesser außen 8 mm

-  eingebunden mit Anschlüssen Außengewinde BSPT 1/4

 Sicherheit

 Optimierung des Energieverbrauchs

 Geringer Druckabfall

Materialübersicht

Silikonfrei

Regelungen

•  PED
•  RoHS
•  REACH
• OSHA
• DI: 2003/10/CE

Geschmacksmusterschutz:
Alle Ausblaspistolen von Parker 
Legris wurden unter folgenden 
Nummern eingetragen und 
registriert:

13 224/13 225/13 226

Mindestanforderungen zum Schutz 
gegen gesundheitliche 
Gefährdungen und insbesondere 
die Gefährdung des Gehörs. Der 
Lärmpegel muss unter 87 dbA 
liegen.

Technische Daten

• Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage

• Betriebsdruck: 0 bis 10 bar

• Temperaturbereich:  Luft: -15°C bis +50°C
         Trockene Luft: -20°C bis +80°C

• Schläuche:  Spiralschläuche
Gewindestutzen:
Messing vernickelt

Schlauch:
Spiralschlauch aus 
Polyurethan

Gehäuse:
technisches Polymer

Düsen: 
•  Standard-Pistolen: Aluminium
•  Sicherheits-Pistolen und andere

Ausführungen: Messing vernickelt

Hebel:
technisches Polymer

0631..09 Blowgun Kit, Lower Connection, Male
BSPT Thread  

Technical polymer, Nickel-plated brass, treated aluminium, NBR 

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 09   16.0   192.5   139.5   152.0 0.441 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0659 00 13). 

0631..01 Safety Blowgun Kit, Lower
Connection, Male BSPT Thread 

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 
H1

L

H

FC

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 01   16.0   198.5   148.5   154.0 0.575 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0654 00 13). 

0631..23 Energy Saving Blowgun Kit with
Angled Nozzle, Male BSPT Thread 

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 
H1

L

H

FC

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 23   16.0   195.0   148.5   163.0 0.456 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0653 66 13). 
External diameter of tube 6 mm 

0631..05 Blowgun Kit Lower Connection with
Short Angled Nozzle, Male BSPT 
Thread  

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 

H1

L

H

FC

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 05   16.0   195.5   148.5   163.0 0.536 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0656 66 13). 
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EN_Level 4 reduit Metal Blowguns Ausblaspistolen aus Metall

Die Ausblaspistolen aus Metall gewährleisten lange Lebensdauer, 
selbst unter härtesten Einsatzbedingungen (Quetschen, heftige 
Stöße, Korrosion). Unser Programm umfasst zwei Ausführungen, 
die allen Anforderungen der Industrie im Bereich Ausblasen und 
Sprühen gerecht werden.

Vorteile
Ausblaspistolen für die Werkstatt
•  Kompakte Bauweise
•  Vernickeltes Pressmessing für verbesserten Korrosionsschutz 
Spritzpistole
• Pistolen für Wasser und flüssige Medien
• Präzise Durchflussregulierung und Optimierung von 
    Strahldruck und Strahlform
• Optimaler Einsatz mit industriellen Medien

Regelungen

• PED
• RoHS

• REACH

Materialübersicht

Silikonfrei

Gehäuse:
• Metall-Pistolen: 

Zamak verchromt 
oder Pressmessing 
vernickelt  

•  Spritzpistolen: 
Zamak gehärtet 

Dichtungen: NBR

Hebel: 
•  Metall-Pistolen: lackierter Stahl, 

Messing vernickelt oder Stahl
vernickelt mit Gummi-Haftungsfläche

• Spritzpistolen: Zamak gehärtet

Düsen: 
• Metall-Pistolen:

gehärteter Stahl 
•  Spritzpistolen:

Messing vernickelt

Technische Daten

Ausführung Metall-Pistolen Spritzpistolen

Geeignete 
Medien

Druckluft, industrielle Medien
Wasser, Öl, industrielle 
Medien

Betriebs- 
druck 0 bis 10 bar 0 bis 20 bar

Temperatur- 
bereich

Luft:  -15°C bis +50°C 
Trockene Luft: -20°C bis +80°C -20°C bis +100°C

Schläuche
gerade Schläuche und 
Spiralschläuche

Schläuche mit Gewebe-
einlage mit Kupplungen 
von Parker Legris

 AA13    Blowgun with standard nozzle, Female
BSPP Thread  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AA13 

 AS13    Blowgun with safety nozzle, Female BSPP
Thread  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AS13 

 AV13    Blowgun with extension tube, Female BSPP
Thread  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AV13 

 AA13S-01    Blowgun without nozzle, Female
BSPP Thread but compatible with 
nozzles on previous page  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AA13S-01 
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AA13  Ausblaspistole mit Kurzdüse, Innengewinde 
BSPP 

Aluminium

 

C     

G1/4 AA13

AS13  Ausblaspistole mit 
Sicherheitsdüse 

Aluminium

 

C     

G1/4 AS13

AV13  Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr, 
Innengewinde BSPP 

Aluminium

 

C     

G1/4 AV13

AA13S-01  Ausblaspistole ohne Düse, 
Innengewinde BSPP, kompatibel mit 
vorigen Düsen 

Aluminium

 

C     

G1/4 AA13S-01
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1470P  Polyamid-Spirale (PA), Länge: 2m, beidseitig eingebunden, Außengewinde BSPT 

ØD ext. ØD int. C Geschlossene
Gesamtlänge

Ø der
Spirale Kg

6,0 4,0 R1/4 1470P06 04 13 1470P06 07 13 520,0 60 0,143

8,0 6,0 R1/4 1470P08 04 13 1470P08 07 13 560,0 70 0,174
Länge gerade Verlängerung – kurze Seite: 100 mm  
Länge gerade Verlängerung – lange Seite: 300 mm

1471P  Polyamid-Spirale (PA), Länge: 4m, beidseitig eingebunden, Außengewinde BSPT 

ØD ext. ØD int. C Geschlossene
Gesamtlänge

Ø der
Spirale Kg

6,0 4,0 R1/4 1471P06 04 13 1471P06 07 13 640,0 60 0,199

8,0 6,0 R1/4 1471P08 04 13 1471P08 07 13 720,0 70 0,249
Länge gerade Verlängerung – kurze Seite: 100 mm  
Länge gerade Verlängerung – lange Seite: 300 mm

408

EN_Level 4 reduit PA Recoil Tubing 

 1470P    Polyamide (PA) Recoil Tubing 2 m, Male BSPT Fitting

 ØD ext.  ØD int.  C  Total Closed
Length

 O.D. of 
Coil  Kg

  6   4   R1/4  1470P06 04 13  1470P06 07 13   520.0   60   0.143 

  8   6   R1/4  1470P08 04 13  1470P08 07 13   560.0   70   0.174 
 Length of long straight section: 300 mm
Length of short straight section: 100 mm 

 1471P    Polyamide (PA) Recoil Tubing 4 m, Male BSPT Fitting

 ØD ext.  ØD int.  C  Total Closed
Length

 O.D. of 
Coil  Kg

  6   4   R1/4  1471P06 04 13  1471P06 07 13   640.0   60   0.199 

  8   6   R1/4  1471P08 04 13  1471P08 07 13   720.0   70   0.249 
 Length of long straight section: 300 mm
Length of short straight section: 100 mm 

PA-Spiralen

Die PA-Spiralen sind dank des 
ausgezeichnetes Rückstellvermögens eine 
Alternative zu Aufrollsystemen.

Legris Ø Metrisch: 6 bis 8 mm 
Rectulastic Ø Metrisch: 4,7 bis 15,8 mm

Vorteile
•  Optimales Rückstellvermögen aufgrund ausgezeichnetem 

Formgedächtnis

•  Knickschutzfedern vermeiden Beschädigungen der Schläuche

•  2 Farben zur einfachen Erkennung der Kreisläufe

Vorteile

•  geringes Gewicht

•  breiter Temperatureinsatzbereich

•  lange Lebensdauer

•  hohe Elastizität

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab. 
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Technische Daten
•  Geeignete Medien: Druckluft, Schmierstoffe, andere Medien

auf Anfrage
•  Betriebsdruck: Vakuum bis 20 bar

•  Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

•  Verwendete Werkstoffe:  Polyamid (Shore D 60)

Technische Daten
• Material:  Polyamide 12
• Geeignete Medien: Druckluft, Schmiermittel, Fett/Öl,

       Kraftstoff, Hydraulik, Vakuum, 
       Chemikalien (auf Anfrage)

• Betriebsdruck: 15 bar
• Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
• Temperaturbereich - Spiralschlauch mit Armaturen:

20°C bis +70°C

Regelungen

Industrielle Normen:  • PED   • REACH     • RoHS

Leistungsmerkmale Parker Legris PA-Spirale
Leistungsmerkmale Rectulastic Schlauch

20-20 0

5

10

15

20

25

40 60 80

Ø6x4

Ø8x6

Außen-Ø
Schlauch 

Innen-Ø
Schlauch

Toleranz
Außen-Ø

6 mm 4 mm +0,05 / -0,10
8 mm 6 mm +0,05 / -0,10

 Legris PA Spiralschlauch  Rectulastic PA Spiralschlauch

Betriebsdruck (bar)

Temperaturbereich (°C)

Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier 
angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert 
werden.

B
et

rie
bs

dr
uc

k 
(b
ar

)

Temperaturbereich (°C)

SP05
SP06
SP08
SP10
SP12
SP16
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1470U  Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Länge: 2m, Außengewinde BSPT 

ØD ext. ØD int. C Geschlossene
Gesamtlänge

Ø der
Spirale Kg

4,0 2,5 R1/8 1470U04 03 10 1470U04 04 10 1470U04 05 10 595,0 24 0,060

6,0 4,0 R1/4 1470U06 03 13 1470U06 04 13 1470U06 05 13 630,0 32 0,060

8,0 5,0 R1/4 1470U08 03 13 1470U08 04 13 1470U08 05 13 780,0 45 0,120

10,0 7,0 R1/4 1470U10 03 13 1470U10 04 13 1470U10 05 13 780,0 65 0,160

12,0 8,0 R3/8 1470U12 03 17 1470U12 04 17 1470U12 05 17 780,0 75 0,190
Länge gerade Verlängerung – lange Seite Ø Außen < 8 mm: 300 mm / ≥ 8 mm: 500 mm  
Länge gerade Verlängerung – kurze Seite, für alle: 100 mm

412

EN_Level 4 reduit PU Recoil Tubing PU-Spiralen

 1470U    Polyurethane (PU) Ester Recoil Tubing 2 m, Male BSPT Fitting

 ØD ext.  ØD int.  C  Total Closed
Length

 O.D. of 
Coil  Kg

  4   2.5   R1/8  1470U04 03 10  1470U04 04 10  1470U04 05 10   595.0   24   0.060 

  6   4   R1/4  1470U06 03 13  1470U06 04 13  1470U06 05 13   630.0   32   0.060 

  8   5   R1/4  1470U08 03 13  1470U08 04 13  1470U08 05 13   780.0   45   0.120 

  10   7   R1/4  1470U10 03 13  1470U10 04 13  1470U10 05 13   780.0   65   0.160 

  12   8   R3/8  1470U12 03 17  1470U12 04 17  1470U12 05 17   780.0   75   0.190 
 Length of long straight section, O.D. < 8 mm: 300 mm Length of long straight section, O.D. ≥ 8 mm: 500 mm
Length of short straight section, for all O.D.: 100 mm 

Durch den geringen Spiraldurchmesser 
eignet sich dieser PU Schlauch 
ausgezeichnet für Anlagen, bei denen 
es auf extreme Flexibilität auf engsten 
Raum ankommt.

Vorteile
• Zwei Werkstoffvarianten: PU-Ester und PU-Ether
• Mit bzw. ohne vormontierte Anschlüsse
• Optimales Rückstellvermögen aufgrund ausgezeichnetem  

Formgedächtnis
• Knickschutzfedern vermeiden Beschädigungen der Schläuche
• 2 Farben zur einfachen Erkennung der Kreisläufe

Vorteile
• Schlauch mit geringem Gewicht und extrem langer Lebensdauer

• Geringer Druckabfall

• hoher Abriebwiderstand

• kleiner Biegeradius und enger Spulendurchmesser

• Überlegene Elastizität und Spulenspeicher

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab.

Technische Daten
• Geeignete Medien: Druckluft

• Betriebsdruck: 0 bis 10 bar

• Temperaturbereich: - 20°C bis +70°C
        (komplettierter Schlauch)

• Verwendete Werkstoffe: Polyurethan-Ester: Shore D 52
Polyurethan-Ether: Shore D 46

Technische Daten

Geeignete Medien:  Druckluft, Schmierfett/Öl, Kraftstoff, 
  Hydraulik, Vakuum, Chemikalien (auf 
  Anfrage), Lebensmittel und Getränke (auf 
  Anfrage) 

Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich:  -40°C bis +75°C
Temperaturbereich - Spiralschlauch mit Armaturen: 
-20°C bis +70°C

Verwendete Werkstoffe: Polyurethan

Regelungen

Industrielle Normen:

• RoHS
• PED

• REACH

Leistungsmerkmale Legris PU-Spiralen

Außen-Ø
Schlauch

Innen-Ø
Schlauch

Toleranz
Außen-Ø
Schlauch

8 mm 2,5 bis 5,5 mm +0,10 / -0,10

10 bis 12 mm 7 bis 8 mm +0,15 / -0,15

20-20 0
0

10

5

40 60 80

Ø14x9,5

Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden.

PU-Ether Spiralschlauch

Betriebsdruck (bar) 

20-20 0
0

5

10

40 60 80

Ø4 x 2,5

Ø6 x 4

Ø10 x 7

Ø12 x 8

Temperaturbereich (°C) Temperaturbereich (°C)

PU-Ester Spiralschlauh 

Betriebsdruck (bar) 

 Legris PU Recoil Tubing  Rectus PU Spiralschlauch: Rectuflex

Legris Ø Metrisch: 4 bis 12 mm 
Rectuflex Ø Metrisch: 8 bis 15 mm
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