
Our performance range at a glance
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Part Number Identification

MATERIAUX DU COUPLEUR 
Laiton / Acier :
• Principalement pour des applications pneumatiques

Acier inoxydable :  AISI 303 ou 316L
• Pour les fluides agressifs
• Haute résistance à la corrosion
Thermoplastique : POM / PVDF
• Pour tous types de fluides, par exemple fluides chimiques 
MATÉRIAUX DE JOINT*
• NBR : -20°C à +100°C
• EPDM : -40°C à +150°C
• FKM : -15°C à +200°C
• FFKM : -25°C à +240°C  * selon le fluide

De quel profil avez-vous besoin ?

Profil

•  ISO B
• ISO C
•  EURO

•  ARO
• UK
• SCANDINAVE

•  ASIATIQUE

Quel est votre environnement 
d'application ?

Pression : 
Pression du système, pics de pression
Température :  
Fluides, environnement, fonctionnement / arrêt
Fluides : 
Air comprimé, vide, eau / eau de mer, autres fluides / gaz
Débit :
Volume du débit, viscosité du fluide, type de raccordement
Environnement d'utilisation :
Qualité de l'air ambiant (pollution ?), risque de chocs, zones 
confinées / difficultés d'accès, utilisation de produits sur 
des équipements mobiles, atmosphère corrosive

De quel type de raccordement 
avez-vous besoin ? 
• Douille annelée
• Raccordement fileté
• Connexion de tube en plastique

De quelle fonction et contrôle 
de flux avez-vous besoin ?
L'obturation est toujours définie par la 
combinaison d'un coupleur et d'un embout

KASimple
Obturation

• L'embout est plein passage
• Le débit est arrêté par le 

clapet à l'intérieur du  coupleur 
pendant la  déconnexion

Clapet standard 
Conception robuste 
et compacte

Clapet très haut débit 
Le clapet très haut débit 
garantit un débit optimal 
et fait partie de notre série 
d'économie d'énergie

• Clapet dans l'embout et
 le coupleur

• La pression est maintenue
 des deux côtés

KBDouble
obturation

• Meilleur débit / pas de
turbulence

• Idéal pour une utilisation avec
des liquides

KF

KL Anti-pollution

•

•

Le coupleur et l'embout ont 
une face plane 
 Idéal pour éviter que des 
gouttes du fluide ne 
s'échappent 

Clapet haut débit
Le débit est augmenté jusqu'à 
80 % par rapport aux systèmes 
traditionnels en raison de la 
réduction des turbulences

De quelle fonction de sécurité 
avez-vous besoin ?

KSobturation

• Coupleurs sécurité
 

de sécurité empêche toute 
déconnexion involontaire

• Le mécanisme de verrouillage 

KDDouble
obturation

KS

KP 

KE
Bouton poussoir 

à purge 
automatique

• Coupleur de sécurité avec un
système de purge automatique

• Pas de déconnexion
involontaire et d'effet de coup
de fouet pour éviter les risques
d'accidents du travail

• Coupleur de sécurité avec
codage couleur et mécanique

•  Évite les confusions entre les
fluides lors de la connexion

KA
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Plein
passage

Simple

Air
respirable

Vanne à purge 
automatique

Systèmes
codés

Quelles sont vos conditions 
d'utilisation ?

Aperçu des spécifications produit

187187

Identification des références
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Product Specification Overview

Matériau
M = Laiton CuZn39Pb3 2.0401 (sans douille) 
B =  Laiton CuZn39Pb3 2.0401 (complète) 
S = Acier 9SMnPb28K 1.0718
R = Acier inoxydable AISI 303
E = Acier inoxydable AISI 316 L
D = POM (Delrin)
F = PVDF

Filetages mâle
AW = BSP cylindrique
AM = Filetage métrique DIN 13
AK = BSP conique
AN =  Filetage NPT  ANSI B 1.20.1 conique 
AD =  Filetage métrique DIN 2353 (ISO 8434-1) 
AR =  90° BSP conique

Taraudage
IW = Withworth parallèle ISO 228
IM = Métrique DIN 13
IK = Withworth ISO7 correspondant à Din 2999 (conique)
IN = NPSF-ANSI B 1.20.3
IT = NPT conique ANSI B 1.20.1

Raccordement de tuyau
03 = pour 3 mm* (1/8") 
04 = pour 4 mm* (3/16")
06 = pour 5 mm* (1/4") 
08 = pour 8 mm* (5/16") 
09 = pour 9 mm* (3/8") 
13 = pour 13 mm* (1/2")
19 = pour 19 mm* (3/4") 
25 = pour 25 mm* (1")
* Diam Interne

Tuyaux/Tubes en
plastique

04 = pour 3 x 4 mm 
05 = pour 3 x 5 mm 
36 = pour 3 x 6,3 mm
06 = pour 4 x 6 mm
46 = pour 4 x 6,3 mm 
08 = pour 6 x 8 mm
10 = pour 8 x 10 mm 
12 = pour 9 x 12 mm 
16 = pour 13 x 16 mm

Filetages métriques

05 = M 5
10 = M 10 x 
12 = M 12 x 1,5
14 = M 14 x 1,5
16 = M 16 x 1,5
18 = M 18 x 1,5

Dimension Filetage

10 = 1/8”
13 = 1/4”
17 = 3/8”
21 = 1/2”
26 = 3/4”
33 = 1”

Coupleurs
KA = Simple obturation
KB = Double obturation
KF = Plein passage
KL = Anti-pollution (double

     obturation) 
KE = Système de ventilation purge
         automatique
KP = Bouton poussoir
KS = Sécurité (simple obturation) 
KD = Sécurité (double obturation 
KR = Sécurité (plein passage)

Embouts
SF = Simple obturation
SB = Double obturation
SL = Anti-pollution (double

 obturation)
SS = Sécurité (simple obturation) 
SD = Sécurité (double obturation) 
SR = Contrôle d'échappement

Surface
X = sans traitement de surface
N = nickelé
C = chromé
Z = zingué
D = Nickelage Chimique (Durni-coat®) 
G = zingué et jaune chromé
P = Ressorts de Compression en PEEK
       (uniquement pour Rectuchem+)

Joint
X = sans joint
P = Perbunan (NBR)
V = FKM/FPM
E = Ethylène-Propylène (EPDM)
S = Silicone
K = FFKM

Ajout 2
Code Couleur

B = bleu
G = vert
R = rouge
Y = jaune 

 21    KA    AW    13    M    P    X    X    X

Ajout 1
S = Marquage pour version spéciale
0 = RECTUKey rond
3 = RECTUKey triangle
6 = RECTUKey hexagone
8 = RECTUKey octogone

Connexion pour tuyau 
TF = Annelé 
TH = Annelé 45° pour tuyau
TR = Annelé 90° pour tuyau
TP = Pour Parker Push Lok
PR = Connexion Push-Lok 90°
TS = Traversée de cloison pour tuyau TD = 
pour tuyau DIN EN 560
TE = Traversée de cloison, coupleur intégré

Connexion pour tube plastique
KO =  Avec raccord à canule, sans ressort 
KS = Traversée de cloison sans ressort 
KK =  Avec ressort

Profil Européen Profil ISO 6150C Profil ISO 6150B Profil ARO 

Série 20 Série 21 Séries
25-26-1625

Séries
27-1700-1727

Série 303 Série 18 Série 84 Séries
23-24-1423

Série 30 Série 37 Séries
14-22

Profils communs
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Our performance range at a glance
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Quelle série est recommandée ? 

Profil DN Séries
KF KA KB KL

Embouts

1,5 Série 02 P.200 Série 02

2 Série Mini P.202 P.203 Série Mini 

Allemand 2,5 Série 50 P.204 Série 50

EURO 2,7 Série 20 P.206 P.208 Série 20

3 Série Mini P.211 Série Mini 

5 Série standard P.212 Série Standard 

Britannique 5 Série 17 P.214 Série 17

EURO 5 Série 21 P.216 P.219 P.222 Série 21

ARO 5,5 Série 14 P.225 Série 22

ISO C 5,5 Série 18 P.227 Série 18

Britannique 5,5 Série 19 P.229 Série 19

ARO 5,5 Série 22 P.231 Série 22

ISO B 5,5 Série 24 P.233 Série 23

ISO B 5,5 Série 23 P.235 Série 23

ISO B 5,5 Série 1400 P.237 Série 23

Allemand 6 Série 52 P.239 P.239 Série 52

EURO 7,2 Série 26 P.241 P.243 Séries 25/26

Japonais 7,5 Série 13 P.245 Série 13

EURO 7,8 Série 25 P.247 P.249 Série 25

EURO 7,8 Série 1600 P.251 Série 25

EURO 7,8 Série 1625 P.253 Série 25

Scandinave 8 Série 33 P.255 Série 33

ISO B 8,5 Série 30 P.257 Série 30

ARO 9 Série 40 P.259 Série 40

EURO 10 Série 27 P.260 P.261 Série 27

EURO 10 Série 1700 P.263 Série 27

EURO 10 Série 1727 P.265 Série 27

Scandinave 10 Série 34 P.267 Série 34

Divers 10 Série 41 P.269 Série 41

ISO B 11 Série 37 P.271 Série 37

Allemand 12 Série 57 P.273 P.273 Série 57

Americain 15 Série 38 P.275 P.275 Série 38

Americain 19 Série 39 P.277 P.277 P.278 Série 39

ISO 7241-1 B 4,3-20 Série 70 P.280 Série 70

EURO 2,7 Série 20 P.281 P.282 Série 20

ISO C 3 Série 303 P.284 Série 303

EURO 5 Série 21 P.286 P.288 Série 21

EURO 7,4 Série 25 P.290 P.291 Série 25

EURO 10 Série 27 P.293 P.294 Série 27

ISO 7241-1 B 4,3-20 Série 70 P.296 Série 70
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Obturation

Plein
Passage

Double
Obturation

Anti-pollution
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Which series is recommended?

Profil DN Séries
KF KA KB KL

Embouts

5 Série 21 P.297 P.297 Série 21

7 Série 48 P.303 P.303 Série 48

4,3-20 Série 70 P.307 Série 70

Composants

4-9 Série 200KL P.309 Série 200

3-12 Série 200KLEK P.311 Série 200KLEK

Standard
5 Série 21KS P.313 P.314 Série 21

7,8 Série 25KS P.316 P.317 Série 25

Air respirable
7,4 Série 95KS P.318 Série 95

7,4 Série 96KS P.320 Série 96

Technologie 
à bouton 

poussoir à 
purge 

automatique 

ISO 6150 C 5,5 Série 18KP P.322 Série 18

ISO 6150 B 5,5 Série 24KP P.324 Série 23

EURO 7,4 Série 26KP P.326 Série 25

ISO 6150 B 8 Série 30KP P.328 Série 30

ISO 6150 C 8 Série 84KP P.330 Série 84

Technologie 
à coiffe à 

purge 
automatique

ARO 5,5 Série 14KE P.332 Série 22

ISO B 5,5 Série 1400KE P.334 Série 23

ISO B 5,5 Série 24KE P.336 Série 23

EURO 7,4 Série 26KE P.338 Série 25

EURO 7,8 Série 1600KE P.340 Série 25

EURO 10 Série 1700KE P.342 Série 27

C 9000 P.344 C 9000

5 Série 21 P.349 P.350 Série 21

7,8 Série 25 P.352 P.354 Série 25

Accessoires Composants

International 6 / 9 / 13 Séries 86 / 87 / 88 P.358 P.360 P.360 Séries 86/87/88

International 6 / 9 P.363 P.364 P.364 Séries 86/87/88

Européen 6 / 9 / 13 Séries 10 / 11/ 12 P.365 P.367 P.367 Séries 10/11/12

Européen 6 / 9 P.370 P.371 P.371 Séries 10/11/12

Européen 6 / 9
Séries 10 / 11 
Technologie à 

verrouillage de sécurité
P.372 P.373 P.373 Séries 10/11/12

Français 8 Série 608 P.375 Série 608

Multi-Matic 8,1 Série 93 P.377 P.377 Série 93

Accessoires Composants

Tuyaux

12 Série Midi P.381 P.381 Série Midi 

19 Série Maxi P.384 Série Maxi 
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Single 
Shut-Off

Straight-
Through

Double
Shut-Off

Flat sealing
design
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Séries 86 / 87 
Technologie à 

verrouillage de sécurité

Séries 10 / 11 
Technologie à 

verrouillage de sécurité

EURO, ISO B , ARO 5,5/7,2/8
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