
La oferta de mangueras hidráulicas más robustas, versátil y con mejor 
desempeño del mercado. Cuatro Mangueras, Dos Conexiones, Una Solución.

GlobalCore



Ventajas
• La solución más esbelta para cualquier apli-

cación, 4 Mangueras y 2 Conexiones.
• Administración eficiente de tu inventario.
• Sobrepasan las series más exigentes, 2 
• millones de ciclos en impulsos de presión.
• Fáciles de instalar gracias a su gran flexibili-

dad.

• Tamaños de ¼” a 2”. 
• Temperatura -40°C a 125°C.
• Disponibilidad Global ISO 18752 
• Cubiertas TC como estándar (80X más re-

sistente que la cubierta convencional) y op-
ción de cubierta ST (450X más resistente 
que la cubierta convencional).

Conexiones de Manguera
La oferta más completa de conectores para mangueras a tu 
alcance en solo dos Series, 43 y 77.

Todo tipo de configuraciones disponibles: métricas, DIN, 
BSP, UNF, NPT, ORFS (cara plana), JIC 37°, SAE 45°, flare 
invertido, tipo mordida, para puerto, bridas cód. 61 & 62, tipo 
Caterpillar, JIS, Komatsu, Banjos y más.

Maguera 387TC
Aplicaciones hasta 3,000 psi 
ISO 18752 AC/CC

Número de 
Parte Construcción ISO 18752

Diámetro 
Interior 
(pulg.)

Presión de 
Trabajo

Radio Min. 
Curvatura 

(pulg.)

Serie de 
Conexión

387TC-4 Trenzada AC 1/4” 3000 2 43
387TC-6 Trenzada AC 3/8” 3000 2.5 43
387TC-8 Trenzada AC 1/2” 3000 3.5 43
387TC-10 Trenzada AC 5/8” 3000 4 43
387TC-12 Trenzada AC 3/4” 3000 4.75 43
387TC-16 Trenzada AC 1” 3000 6 43
387TC-20 Espiral CC 1 1/4” 3000 8.25 43 o 77
387TC-24 Espiral CC 1 1/2” 3000 10 77

• Interior hule sintético / Refuerzo de acero / Cubierta de hule sintético p/abrasión (TC)
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes

Maguera 487TC

ISO 18752 AC/CC

Número de 
Parte Construcción ISO 18752

Diámetro 
Interior 
(pulg.)

Presión de 
Trabajo

Radio Min. 
Curvatura 

(pulg.)

Serie de 
Conexión

487TC-4 Trenzada AC 1/4” 4000 2 43
487TC-6 Trenzada AC 3/8” 4000 2.5 43
487TC-8 Trenzada AC 1/2” 4000 3.5 43
487TC-10 Trenzada AC 5/8” 4000 4 43
487TC-12 Trenzada AC 3/4” 4000 4.75 43
487TC-16 Espiral CC 1” 4000 6 43
487TC-20 Espiral CC 1 1/4” 4000 8.25 77
487TC-24 Espiral CC 1 1/2” 4000 10 77

• Interior hule sintético / Refuerzo de acero / Cubierta de hule sintético p/abrasión (TC).
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes.
• Recomendado para aplicaciones de presión constante.

Maguera 722TC

ISO 18752 CC

Número de 
Parte

Construcción
ISO 

18752

Diámetro 
Interior 
(pulg.)

Presión de 
Trabajo

Radio Min. 
Curvatura 

(pulg.)

Serie de 
Conexión

722TC-6 Espiral CC 3/8” 4000 2.5 43
722TC-8 Espiral CC 1/2” 4000 3.5 43
722TC-10 Espiral CC 5/8” 4000 4 43
722TC-12 Espiral CC 3/4” 4000 4.75 43
722TC-16 Espiral CC 1” 4000 6 43

• Interior hule sintético / Refuerzo de acero / Cubierta de hule sintético p/abrasión (TC)
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Recomendado para aplicaciones de impulsos

 

Accede a la ficha técnica 
completa 

 

Descarga nuestro catálogo 
completo 

Aplicaciones de 3,000 a 4,000 psi 

 

Accede a la ficha técnica 
completa 

Aplicaciones de 3,000 a 4,000 psi 

 

Accede a la ficha técnica 
completa 

Para más información contacto@parker.com

http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{e2facb21-bc17-4cd4-830f-426d9ddbf781}_387TC.pdf
https://www.parker.com/Literature/Hose%20Products%20Division/Catalog%204400%20PDF%20Files/HPD_4400_Catalog.pdf
http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{73e23153-ad83-4e2e-b922-68099effe2e5}_487TC.pdf
http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{b6f0a400-ea26-4b58-aa62-800698e88fe7}_722TC.pdf


Maguera 797TC

ISO 18752 DC/CC

Número de 
Parte

Construcción
ISO 

18752

Diámetro 
Interior 
(pulg.)

Presión de 
Trabajo

Radio Min. 
Curvatura 

(pulg.)

Serie de 
Conexión

797TC-8 Espiral DC 1/2” 6000 4 77
797TC-10 Espiral DC 5/8” 6000 4.5 77
797TC-12 Espiral DC 3/4” 6000 5.25 77
797TC-16 Espiral DC 1” 6000 6.5 77
797TC-20 Espiral DC 1 1/4” 6000 8.75 77
797TC-24 Espiral CC 1 1/2” 6000 12 77
797TC-32 Espiral CC 2” 6000 15 77

• Interior hule sintético / Refuerzo de acero / Cubierta de hule sintético p/abrasión (TC)
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Recomendado para aplicaciones de impulsos y presión constante

Aplicaciones de 3,000 a 6,000 psi 

 

Accede a la ficha técnica 
completa 

Para conocer más acerca de nuestra oferta 
accede a nuestro micrositio 

 

Descarga nuestro catálogo 
completo 

Descarga la información completa               
Conectores Serie 43 y 77

Hacer el ensamble ideal nunca fue tan sencillo, nuestra 
línea GlobalCORE es la oferta más confiable y versátil 
del mercado, nuestra oferta consolidada ofrece una 
solución consolidada y esbelta que te ayudará a planear 
y controlar de mejor tus inventarios reduciendo la 
inversión necesaria, pero sin sacrificar la disponibilidad 
de configuraciones.

Accede a todas las configuraciones
 

43 Series 77 Series 

 

¿Cómo leer la información en catálogo?
 Diámetro interno de 

la Manguera 

Tipo de 
configuración e 
información del 

conector 

Lista de las mangueras aprobadas 
por conector 

Longitud del 
conector 

Tamaño del 
Hexágono (llave a 

usar) 

Dimensión para 
determinar la longitud de 

corte  

Materiales 
disponibles (el acero 

es el estándar)  

Sección (B para 
conectores) Cuerda 

Para más información contacto@parker.com

http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{9069752b-0941-4a4e-ac2a-907dad2a3c86}_797TC.pdf
https://promo.parker.com/promotionsite/globalcore/us/en/new-home
https://promo.parker.com/promotionsite/globalcore/us/en/new-home
https://www.parker.com/Literature/Hose%20Products%20Division/Catalog%204400%20PDF%20Files/HPD_4400_Catalog.pdf
http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{aa1b1bef-8548-446a-a435-44af1aa73e7f}_Conectores_Serie_43.pdf
http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{b27791ef-d6dc-42ee-b010-05b58b5d1ad4}_Conectores_Serie_77.pdf


Visita nuestros sitios
Parker CrimpSource:

En nuestra herramienta on-line podrás consultar y 
descargar:

• Manuales de equipos actuales y descontinuados.
• Guías de selección de dados y accesorios.
• Especificaciones de crimpado.

 

Parker Cross Reference:

Parker Hannifin México

Dashboard de Especialistas
Fluid Connectors
Te invitamos a descargar el Dashboard “Especialista Fluid Connectors”, esta herramienta te será de gran 
ayuda gracias a sus diferentes secciones o módulos, en las que destacan los configuradores de manguer-
as y ensambles, y enlaces a videos de capacitación y a nuestro cross-reference. Para descargarlo da clic 
en la siguiente imagen:

 

El Dashboard de Fluid Connectors está pensado para ser una herramienta de consulta y selección, que 
te será de gran utilidad sin importa si apenas te inicias como asesor o si ya eres un especialista en las 
diferentes líneas de nuestra división de Parker Fluid Connectors.

 

Descarga nuestro catálogo 
completo 

Para más información contacto@parker.com

https://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.62418d8588e44a30c2ff4c10237ad1ca/?vgnextoid=95d60967b4fd4110VgnVCM10000048021dacRCRD&vgnextfmt
https://crossref.parker.com/?countryid=us&langid=EN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk8HwY3WSnGJFwaR09MAoXwiJ8ZE8PWxZ
http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{2bf46ab1-7361-4fd4-8ced-d167414af08a}_Dashboard_Especialista_FC_-_Lite.rar
https://www.parker.com/Literature/Hose%20Products%20Division/Catalog%204400%20PDF%20Files/HPD_4400_Catalog.pdf


FCMX-GC-FY23

¡Siguenos en Redes Sociales!

@ParkerMexicoSA Parker Hannifin Mexico Parker Hannifin

Lee nuestros blogs: http://blog.parker.com/mx/

No olvides visitar nuestro micrositio donde podrás encontrar nuestra 
diferentes eTools, solo da clic aquí.

Parker Hannifin de México, S.A. de C.V
Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338
Zona Industrial Toluca

Toluca, Estado de México C.P. 50010
Tel. 722 275 42 00

contacto@parker.com
www.parker.com/mx

Cotiza ahora

Da clic en el botón de tu preferencia y envía un mensaje o correo a 
nuestros expertos.

CLIC AQUÍ
WhatsApp

CLIC AQUÍ
Correo

https://discover.parker.com/MarketingeToolsParkerMX
https://www.whatsapp.com/catalog/5217222548605/?app_absent=0
mailto:contacto%40parker.com?subject=Cotizaci%C3%B3n

