
Nuestra línea Legris ofrece la oferta más robusta y con la mejor relación 
desempeño/calidad – precio en conectores push-to-connect, reguladores de 
flujo, pistolas de sopleteo, tubing técnico y mucho más

Parker Legris



•	 De 1/8” a ½” y de 4mm a 12 mm
•	 Roscas BSPP, BSPT, NPT
•	 Cuerpo compuesto y latón niquelado

Conectores
•	 De 1/8” a ½” y de 4mm a 12 mm
•	 Materiales: Poliuretano y Nylon
•	 Colores: Natural, Azul y Negro (pregunte por otros 

colores)
•	 Presentación de 25 Y 100 metros (otras longitudes 

disponibles bajo pedido como 500 y 1000 metros) 

Tubing

•	 De 5/32” a ½” y de 4 mm a 10 mm
•	 Roscas BSPP, BSPT, NPT

Reguladores

Conectores Push-to-Connect
Métricos

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3106 04 00 Unión 4 mm •
3106 06 00 Unión 6 mm •
3106 08 00 Unión 8 mm •
3106 10 00 Unión 10 mm •
3106 12 00 Unión 12 mm •
3106 04 06 Unión desigual 4 a 6 mm •
3106 04 08 Unión desigual 4 a 8 mm
3106 06 08 Unión desigual 6 a 8 mm •
3106 06 10 Unión desigual 6 a 10 mm •
3106 08 10 Unión desigual 8 a 10 mm •
3106 08 12 Unión desigual 8 a 12 mm
3106 10 12 Unión desigual 10 a 12mm •
3106 12 14 Unión desigual 12 a 14mm
3104 04 00 Unión T 4 mm •
3104 06 00 Unión T 6 mm •
3104 08 00 Unión T 8 mm •
3104 10 00 Unión T 10 mm •
3104 12 00 Unión T 12 mm •
3104 04 06 Unión T desigual 4 a 6 mm
3104 06 08 Unión T desigual 4 a 8 mm
3104 08 10 Unión T desigual 8 a 10 mm
3104 10 12 Unión T desigual 10 a 12 mm
3102 04 00 Unión codo 90° 4 mm
3102 06 00 Unión codo 90° 6 mm •
3102 08 00 Unión codo 90° 8 mm •
3102 10 00 Unión codo 90° 10 mm •
3102 12 00 Unión codo 90° 12 mm •
3102 04 06 Unión desigual 90° 4 a 6mm
3102 06 08 Unión desigual 90° 6 a 8mm
3102 08 10 Unión desigual 90° 8 a 10mm
3102 10 12 Unión desigual 90° 10 a 12mm

Parker Legris Rectus
Soluciones para Baja Presión

En Parker Legris Rectus somos los inventores de la tecnología 
“push-to-connect” y líder del mercado de soluciones de 
acoplamiento rápido, estamos orgullosos de contar con una 
herencia de 60 años de innovación manteniéndonos fieles a 
nuestros a nuestra raíz de fabricar productos de alta calidad, con 
el mejor respaldo y servicio. Nuestros Sistemas de Gestión de 
Calidad tiene Certificaciones: IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001.

 

Para más información contacto@parker.com
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Conectores Push-to-Connect
Métricos

Conectores Push-to-Connect
Métricos

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3140 04 00 Unión "Y" 4 mm •
3140 06 00 Unión "Y" 6 mm •
3140 08 00 Unión "Y" 8 mm •
3140 10 00 Unión "Y" 10 mm •
3140 12 00 Unión "Y" 12 mm
3140 04 06 Unión "Y" desigual 4 a 6 mm
3140 06 08 Unión "Y" desigual 6 a 8 mm
3140 08 10 Unión "Y" desigual 8 a 6 mm
3140 10 12 Unión "Y" desigual 10 a 12 mm
3116 04 00 Unión pasamuros 4 mm •
3116 06 00 Unión pasamuros 6 mm •
3116 08 00 Unión pasamuros 8 mm •
3116 10 00 Unión pasamuros 10 mm •
3116 12 00 Unión pasamuros 12 mm

3101 04 19 Conector Recto
4 mm a 
M5x0.8

•

3101 04 10 Conector Recto 4 mm a G1/8
3101 04 13 Conector Recto 4 mm a G1/4

3101 06 19 Conector Recto
6 mm a 
M5X0.8

•

3101 06 10 Conector Recto 6 mm a G1/8 •
3101 06 13 Conector Recto 6 mm a G1/4 •
3101 06 17 Conector Recto 6 mm a G3/8
3101 08 10 Conector Recto 8 mm a G1/8 •
3101 08 13 Conector Recto 8 mm a G1/4 •
3101 08 17 Conector Recto 8 mm a G3/8
3101 10 13 Conector Recto 10 mm a G1/4
3101 10 17 Conector Recto 10 mm a G3/8
3101 10 21 Conector Recto 10 mm a G1/2
3101 12 17 Conector Recto 12 mm a G3/8
3101 12 21 Conector Recto 12 mm a G1/2
3102 08 10 Unión desigual 90° 8 a 10mm
3102 10 12 Unión desigual 90° 10 a 12mm

 

 

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3175 04 10 Conector Recto 4 mm a R1/8 •
3175 04 13 Conector Recto 4 mm a R1/4
3175 06 10 Conector Recto 6 mm a R1/8 •
3175 06 13 Conector Recto 6 mm a R1/4 •
3175 06 17 Conector Recto 6 mm a R3/8 •
3175 06 21 Conector Recto 6 mm a R1/2 •
3175 08 10 Conector Recto 8 mm a R1/8 •
3175 08 13 Conector Recto 8 mm a R1/4 •
3175 08 17 Conector Recto 8 mm a R3/8 •
3175 08 21 Conector Recto 8 mm a R1/2 •
3175 10 10 Conector Recto 10 mm a R1/8 •
3175 10 13 Conector Recto 10 mm a R1/4 •
3175 10 17 Conector Recto 10 mm a R3/8 •
3175 10 21 Conector Recto 10 mm a R1/2 •
3175 12 13 Conector Recto 12 mm a R1/4 •
3175 12 17 Conector Recto 12 mm a R3/8 •
3175 12 21 Conector Recto 12 mm a R1/2 •
3175 04 11 Conector Recto 4 mm a 1/8 NPT •
3175 04 14 Conector Recto 4 mm a 1/4 NPT
3175 06 11 Conector Recto 6 mm a 1/8 NPT •
3175 06 14 Conector Recto 6 mm a 1/4 NPT •
3175 08 11 Conector Recto 8 mm a 1/8 NPT •
3175 08 14 Conector Recto 8 mm a 1/4 NPT •
3175 08 18 Conector Recto 8 mm a 3/8 NPT •
3175 10 14 Conector Recto 10 mm a 1/4 NPT •
3175 10 18 Conector Recto 10 mm a 3/8 NPT •
3175 10 22 Conector Recto 10 mm a 1/2 NPT •
3175 12 14 Conector Recto 12 mm a 1/4 NPT •
3175 12 18 Conector Recto 12 mm a 3/8 NPT •
3175 12 22 Conector Recto 12 mm a 1/2 NPT •
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Conectores Push-to-Connect
Métricos

Conectores Push-to-Connect
Métricos

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3109 04 10 Conector Codo 90° 4 mm a R1/8 •
3109 04 13 Conector Codo 90° 4 mm a R1/4
3109 06 10 Conector Codo 90° 6 mm a R1/8 •
3109 06 13 Conector Codo 90° 6 mm a R1/4 •
3109 06 17 Conector Codo 90° 6 mm a R3/8
3109 08 10 Conector Codo 90° 8 mm a R1/8 •
3109 08 13 Conector Codo 90° 8 mm a R1/4 •
3109 08 17 Conector Codo 90° 8 mm a R3/8 •
3109 10 10 Conector Codo 90° 10 mm a R1/8
3109 10 13 Conector Codo 90° 10 mm a R1/4 •
3109 10 17 Conector Codo 90° 10 mm a R3/8 •
3109 10 21 Conector Codo 90° 10 mm a R1/2
3109 12 13 Conector Codo 90° 12 mm a R1/4 •
3109 12 17 Conector Codo 90° 12 mm a R3/8 •
3109 12 21 Conector Codo 90° 12 mm a R1/2 •
3109 04 11 Conector Codo 90° 4 mm a 1/8 NPT •
3109 04 14 Conector Codo 90° 4 mm a 1/4 NPT
3109 06 11 Conector Codo 90° 6 mm a 1/8 NPT •
3109 06 14 Conector Codo 90° 6 mm a 1/4 NPT •
3109 08 11 Conector Codo 90° 8 mm a 1/8 NPT •
3109 08 14 Conector Codo 90° 8 mm a 1/4 NPT •
3109 08 18 Conector Codo 90° 8 mm a 3/8 NPT •
3109 10 14 Conector Codo 90° 10 mm a 1/4 NPT •
3109 10 18 Conector Codo 90° 10 mm a 3/8 NPT •
3109 10 22 Conector Codo 90° 10 mm a 1/2 NPT
3109 12 22 Conector Codo 90° 12 mm a 1/2 NPT

 

 

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3199 04 10 Conector Codo 90° 4 mm a G1/8
3199 04 19 Conector Codo 90° 4 mm a M5x0.8 •
3199 06 19 Conector Codo 90° 6 mm a M5X0.8 •
3199 06 10 Conector Codo 90° 6 mm a G1/8 •
3199 04 13 Conector Codo 90° 6 mm a G1/4
3199 06 13 Conector Codo 90° 6 mm a G1/4 •
3199 06 17 Conector Codo 90° 6 mm a G3/8
3199 08 13 Conector Codo 90° 8 mm a G1/4 •
3199 08 17 Conector Codo 90° 8 mm a G3/8
3199 08 21 Conector Codo 90° 8 mm a G1/2
3199 10 13 Conector Codo 90° 10 mm a G1/4
3199 10 17 Conector Codo 90° 10 mm a G3/8
3199 10 21 Conector Codo 90° 10 mm a G1/2
3199 12 21 Conector Codo 90° 12 mm a G1/2
3108 04 10 Conexión T 4 mm a R1/8
3108 04 13 Conexión T 4 mm a R1/4
3108 06 10 Conexión T 6 mm a R1/8 •
3108 06 13 Conexión T 6 mm a R1/4 •
3108 08 10 Conexión T 8 mm a R1/8 •
3108 08 13 Conexión T 8 mm a R1/4 •
3108 10 13 Conexión T 10 mma R1/4
3108 04 11 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 06 11 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 06 14 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 08 11 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 08 14 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT •
3108 08 18 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 10 14 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 10 18 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 10 22 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 12 18 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
3108 12 22 Conexión T 4 mm a 1/4 NPT
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Número de Parte Color Tamaño Longitud (m) Mejor Disponibilidad

1025U04R08 Natural 4 mm 25 •
1025U06R08 Natural 6 mm 25 •
1025U08R08 Natural 8 mm 25 •
1025U10R08 Natural 10 mm 25
1025U12R08 Natural 12 mm 25
1025U04 04 Azul 4 mm 25 •
1025U06 04 Azul 6 mm 25 •
1025U08 04 Azul 8 mm 25 •
1025U10 04 Azul 10 mm 25 •
1025U12 04 Azul 12 mm 25 •
1025U04 01 Negro 4 mm 25 •
1025U06 01 Negro 6 mm 25
1025U08 01 Negro 8 mm 25
1025U10 01 Negro 10 mm 25
1025U12 01 Negro 12 mm 25
1100U04R08 Natural 4 mm 100 •
1100U06R08 Natural 6 mm 100 •
1100U08R08 Natural 8 mm 100 •
1100U10R08 Natural 10 mm 100 •
1100U12R08 Natural 12 mm 100 •
1100U04 04 Azul 4 mm 100 •
1100U06 04 Azul 6 mm 100 •
1100U08 04 Azul 8 mm 100 •
1100U10 04 Azul 10 mm 100 •
1100U12 04 Azul 12 mm 100 •
1100U08 01 Negro 8 mm 100
1100U12 01 Negro 12 mm 100

Conectores Push-to-Connect
Métricos

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3198 04 10 Conexión T 4 mm a G1/8 •
3198 04 13 Conexión T 4 mm a G1/4
3198 06 10 Conexión T 6 mm a G1/8 •
3198 06 13 Conexión T 6 mm a G1/4 •
3198 08 10 Conexión T 8 mm a G1/8
3198 08 13 Conexión T 8 mm a G1/4
3198 10 13 Conexión T 10 mm a G1/4
3198 10 17 Conexión T 10 mm a G3/8
3198 12 13 Conexión T 12 mm a G1/4

 

Visita nuestro sitio:
 

Tubing Métrico Poliuretano (PU)
•	 Fluidos adecuados: Aire comprimido, fluidos industriales 
                                           (según el tipo de material)
•	 Presión de trabajo: De vacío hasta 12 bar 
•	 Temperatura de trabajo: -20°C a +70°C
•	 Materiales:                   
- Poliuretano poliéster (52 Shore D)
- Poliuretano poliéter (52 Shore D) 
- Poliuretano poliéter “cristal” (52 Shore D)

 

Para más información contacto@parker.com
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Conectores Push-to-Connect
Estándar

Tubing Métrico Poliamida (PA)

 

Número de Parte Color Tamaño Longitud (m) Mejor Disponibilidad

1025P04 00 27 Natural 4 mm 25
1025P06 00 Natural 6 mm 25 •
1025P08 00 Natural 8 mm 25 •
1025P10 00 Natural 10 mm 25 •
1025P12 00 Natural 12 mm 25 •

1025P04 04 27 Azul 4 mm 25 •
1025P06 04 Azul 6 mm 25 •
1025P08 04 Azul 8 mm 25
1025P10 04 Azul 10 mm 25
1025P12 04 Azul 12 mm 25

1025P04 01 27 Negro 4 mm 25
1025P06 01 Negro 6 mm 25
1025P08 01 Negro 8 mm 25 •
1025P10 01 Negro 10 mm 25
1025P12 01 Negro 12 mm 25

1100P04 00 27 Natural 4 mm 100 •
1100P06 00 Natural 6 mm 100 •
1100P08 00 Natural 8 mm 100 •
1100P10 00 Natural 10 mm 100 •
1100P12 00 Natural 12 mm 100 •

1100P04 04 27 Azul 4 mm 100
1100P06 04 Azul 6 mm 100
1100P08 04 Azul 8 mm 100
1100P10 04 Azul 10 mm 100
1100P06 01 Negro 6 mm 100 •

1100P10 01 75 Negro 10 mm 100
1100P12 01 09 Negro 12 mm 100

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3106 53 00 Unión 1/8" •
3106 04 00 Unión 5/32" •
3106 55 00 Unión 3/16"
3106 56 00 Unión 1/4" •
3106 08 00 Unión 5/16" •
3106 60 00 Unión 3/8" •
3106 62 00 Unión 1/2" •
3106 53 04 Unión desigual 1/8" a 5/32" •
3106 53 56 Unión desigual 1/8" a 1/4"
3106 04 56 Unión desigual 5/32" a 1/4"
3106 60 56 Unión desigual 3/8" a 1/4" •
3104 53 00 Unión T 1/8"
3104 04 00 Unión T 5/32" •
3104 55 00 Unión T 3/16"
3104 56 00 Unión T 1/4" •
3104 08 00 Unión T 5/16" •
3104 60 00 Unión T 3/8" •
3104 62 00 Unión T 1/2" •
3104 56 60 Unión T desigual 1/4" a 3/8"
3102 53 00 Unión codo 90° 1/8"
3102 04 00 Unión codo 90° 5/32" •
3102 56 00 Unión codo 90° 1/4" •
3102 08 00 Unión codo 90° 5/16" •
3102 60 00 Unión codo 90° 3/8"
3102 62 00 Unión codo 90° 1/2"

3102 60 56
Unión codo 90° 

desigual
3/8" a 1/4"
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Conectores Push-to-Connect
Estándar

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3140 53 00 Unión "Y" 1/8"
3140 04 00 Unión "Y" 5/32" •
3140 56 00 Unión "Y" 1/4" •
3140 08 00 Unión "Y" 5/16" •
3140 60 00 Unión "Y" 3/8" •
3140 56 60 Unión "Y" desigual 1/4" a 3/8"
3116 56 00 Unión pasamuros 1/4"
3116 08 00 Unión pasamuros 5/16" •
3116 60 00 Unión pasamuros 3/8" •
3116 62 00 Unión pasamuros 1/2"
3175 53 11 Conector Recto 1/8" a 1/8" NPT •
3175 53 14 Conector Recto 1/8" a 1/4" NPT •
3175 04 14 Conector Recto 5/32" a 1/4" NPT •
3175 56 11 Conector Recto 1/4" a 1/8" NPT •
3175 56 14 Conector Recto 1/4" a 1/4" NPT •
3175 56 18 Conector Recto 1/4" a 3/8" NPT •
3175 08 11 Conector Recto 5/16" a 1/8" NPT •
3175 08 14 Conector Recto 5/16" a 1/4" NPT •
3175 08 18 Conector Recto 5/16" a 3/8" NPT •
3175 60 11 Conector Recto 3/8" a 1/8" NPT •
3175 60 14 Conector Recto 3/8" a 1/4" NPT •
3175 60 18 Conector Recto 3/8" a 3/8" NPT •
3175 60 22 Conector Recto 3/8" a 1/2" NPT •
3175 62 14 Conector Recto 1/2" a 1/4" NPT •
3175 62 18 Conector Recto 1/2" a 3/8" NPT •
3175 62 22 Conector Recto 1/2" a 1/2" NPT •

 

 

 

Conectores Push-to-Connect
Estándar

Detalle Número de Parte Descripción Tamaño
Mejor 

Disponibilidad
3109 53 11 Conector Codo 90° 1/8 a 1/8 NPT •
3109 53 14 Conector Codo 90° 1/8 a 1/4 NPT
3109 04 11 Conector Codo 90° 5/32 a 1/8 NPT •
3109 04 14 Conector Codo 90° 5/32 a 1/4 NPT •
3109 56 11 Conector Codo 90° 1/4 a 1/8 NPT •
3109 56 14 Conector Codo 90° 1/4 a 1/4 NPT •
3109 56 18 Conector Codo 90° 1/4 a 3/8 NPT •
3109 08 11 Conector Codo 90° 5/16 a 1/8 NPT •
3109 08 14 Conector Codo 90° 5/16 a 1/4 NPT •
3109 60 11 Conector Codo 90° 3/8 a 1/8 NPT •
3109 60 14 Conector Codo 90° 3/8 a 1/4 NPT •
3109 60 18 Conector Codo 90° 3/8 a 3/8 NPT •
3109 60 22 Conector Codo 90° 3/8 a 1/2 NPT •
3109 62 14 Conector Codo 90° 1/2 a 1/4 NPT •
3109 62 18 Conector Codo 90° 1/2 a 3/8 NPT •
3109 62 22 Conector Codo 90° 1/2 a 1/2 NPT •
3108 56 11 Conexión T 1/4 a 1/8 NPT •
3108 56 14 Conexión T 1/4 a 1/4 NPT •
3108 60 14 Conexión T 3/8 a 1/4 NPT •
3108 60 18 Conexión T 3/8 a 3/8 NPT •
3108 60 22 Conexión T 3/8 a 1/2 NPT
3108 62 14 Conexión T 1/2 a 1/4 NPT
3108 62 18 Conexión T 1/2 a 3/8 NPT
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Estándar, Base Poliester Detalle Número de Parte Descripción Tamaño

7060 04 10 Regulador compacto 4 mm a G1/8
7060 06 10 Regulador compacto 6 mm a G1/8
7060 06 13 Regulador compacto 6 mm a G1/4
7060 08 10 Regulador compacto 8 mm a G1/8
7060 08 13 Regulador compacto 8 mm a G1/4
7060 08 17 Regulador compacto 8 mm a G3/8
7065 04 11 Regulador compacto 5/32" a 3/8" NPT
7065 04 14 Regulador compacto 5/32" a 1/4" NPT
7065 06 10 Regulador compacto 6 mm a R1/8
7065 08 10 Regulador compacto 8 mm a R1/8
7065 08 13 Regulador compacto 8 mm a R1/4
7065 10 17 Regulador compacto 10 mm a R3/8
7065 10 21 Regulador compacto 10 mm a R1/2
7065 56 11 Regulador compacto 1/4" a 1/8" NPT
7065 56 14 Regulador compacto 1/4" a 1/4" NPT
7065 60 14 Regulador compacto 3/8" a 3/8" NPT
7065 60 18 Regulador compacto 3/8" a 1/4" NPT
7660 04 19 Regulador Miniatura 4 mm a M5x0.8
7660 04 10 Regulador Miniatura 4 mm a G1/8
7660 04 20 Regulador Miniatura 5/32" a 10-32 UNF
7660 06 10 Regulador Miniatura 6 mm a G1/8
7660 06 13 Regulador Miniatura 6 mm a G1/4
7660 06 19 Regulador Miniatura 6 mm a M5X0.8
7660 08 10 Regulador Miniatura 8 mm a G1/8

7660 08 13 Regulador Miniatura 8 mm a G1/4

7660 08 17 Regulador Miniatura 8 mm a G3/8
7660 56 20 Regulador Miniatura 1/4" a 10-32 UNF
7665 04 10 Regulador Miniatura 4 mm a R1/8
7665 06 10 Regulador Miniatura 6 mm a R1/8
7665 08 13 Regulador Miniatura 8 mm a R1/4
7665 56 11 Regulador Miniatura 1/4" a 1/8" NPT
7665 56 14 Regulador Miniatura 1/4" a 1/4" NPT
7770 04 00 Regulador en línea 4 mm
7770 06 00 Regulador en línea 6 mm
7770 08 00 Regulador en línea 8 mm
7770 10 00 Regulador en línea 10 mm
7770 56 00 Regulador en línea 1/4"
7770 60 00 Regulador en línea 3/8"
7770 62 00 Regulador en línea 1/2"

Tubing Métrico Poliuretano (PU)

Detalle Número de Parte Color Tamaño Longitud
Mejor 

Disponibilidad
95U-2-031-0100 Natural 1/8" 30 •
95U-4-062-0100 Natural 1/4" 30 •
95U-8-062-0250 Natural 1/2" 76 •

95U-2-031-BLU-0100 Azul 1/8" 30
95U-4-062-BLU-0100 Azul 1/4" 30 •
95U-8-062-BLU-0250 Azul 1/2" 76 •
95U-4-062-BLK-0100 Negro 1/4" 30
95U-8-062-BLK-0250 Negro 1/2" 76 •

 

Estándar
Tubing Nylon Métrico

Detalle Número de Parte Color Tamaño Longitud
Mejor 

Disponibilidad
NN-2-016 Natural 1/8" 76 •

NN-2.5-025 Natural 5/32" 76 •
NN-4-040 Natural 1/4" 76 •
NN-5-040 Natural 5/16" 76 •
NN-6-050 Natural 3/8" 76 •
NN-8-062 Natural 1/2" 76 •

N-2.5-025-BLU Azul 5/32" 76
N-4-040-BLU Azul 1/4" 76
N-6-050-BLU Azul 3/8" 76

NB-2-016 Negro 1/8" 76
NB-2.5-025 Negro 5/32" 76 •
NB-4-035 Negro 1/4" 76 •
NB-5-040 Negro 5/16" 76
NB-6-050 Negro 3/8" 76 •
NB-8-062 Negro 1/2" 76

 

Reguladores de Flujo
Métricas
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Número de 
Parte

Color Puerto
Máx. Presión 

(psi)
Temperatura Material Stock

470MEX Negro 1/4" NPT 150  + 49°C Metalica •

Número de 
Parte

Color Puerto
Máx. Presión 

(psi)
Temperatura Material Stock

425-F Negro 1/4" NPT 100  + 49°C Policarbonato •

Pistolas para sopleteo Dashboard de Especialistas
Fluid Connectors
Te invitamos a descargar el Dashboard “Especialista Fluid Connectors”, esta herramienta te será de gran 
ayuda gracias a sus diferentes secciones o módulos, en las que destacan los configuradores de mangueras 
y ensambles, y enlaces a videos de capacitación y a nuestro cross-reference. Para descargarlo da clic en la 
siguiente imagen:

 

El Dashboard de Fluid Connectors está pensado para ser una herramienta de consulta y selección, que te será 
de gran utilidad sin importa si apenas te inicias como asesor o si ya eres un especialista en las diferentes líneas 
de nuestra división de Parker Fluid Connectors.

Para más información contacto@parker.com

CLIC AQUÍDescarga el catálogo en el siguiente botón:

CLIC AQUÍDescarga el catálogo en el siguiente botón:

http://images.solutions.parker.com/Web/Parker/{2bf46ab1-7361-4fd4-8ced-d167414af08a}_Dashboard_Especialista_FC_-_Lite.rar
https://divapps.parker.com/divapps/lpce/catalogues/Legris-Rectus-ES/4/
https://divapps.parker.com/divapps/lpce/catalogues/Legris-Rectus-ES/4/
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No olvides visitar nuestro micrositio donde podrás encontrar nuestra 
diferentes eTools, solo da clic aquí.

CLIC AQUÍ
WhatsApp

CLIC AQUÍ
Correo

Da clic en el botón de tu preferencia y envía un mensaje o correo a 
nuestros expertos.

Parker Hannifin de México, S.A. de C.V
Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338
Zona Industrial Toluca

Toluca, Estado de México C.P. 50010
Tel. 722 275 42 00

contacto@parker.com
www.parker.com/mx

¡Siguenos en Redes Sociales!

@ParkerMexicoSA Parker Hannifin Mexico Parker Hannifin

Lee nuestros blogs: http://blog.parker.com/mx/

https://discover.parker.com/MarketingeToolsParkerMX
https://www.whatsapp.com/catalog/5217222548605/?app_absent=0http://
mailto:contacto%40parker.com?subject=Cotizaci%C3%B3n%20Legris

