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EN_Level 4 reduit Pistole di soffiaggio standard
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4 gamme di pistole di soffiaggio per adattarsi alle applicazioni di base, 
standard, di sicurezza e a risparmio energetico. Assemblati o in kit per offrire 
flessibilità, in polimeri tecnici o metallici, possono soddisfare tutte le esigenze.

Vantaggi

Pistole di soffiaggio standard e di base:
• In conformità con le normative internazionali in materia di 

rumore e pressione

• Ugelli orientabili per getto direzionale

• Portata progressiva
Pistole di sicurezza:
• Soddisfa gli standard OSHA e SUVA secondo il modello e 
  si conforma:

- requisiti di esposizione al rumore

- disposizioni relative alla pressione in uscita

•  Energy-saving blowguns:
- Flusso limitato per un minore consumo di energia

- Kit e ugelli: per garantire un prodotto adeguato

Caratteristiche tecniche

•  Fluidi: Aria compressa
            Altre tipologie di fluidi: si prega di consultarci

•  Pressione d’utilizzo: Da 0 a 10 bar

•  Temperatura d’utilizzo:  Aria ambiente: Da -15°C a +50°C
Aria asciutta: Da -20°C a +80°C

•  Tubi:  Tubi e tubi spiralati

Materiali dei componenti

Normative
•  PED
•  RoHS
•  REACH 
Protezione del design:
Tutte le pistole di soffiaggio Parker 
Legris sono state sottoposte alla 
registrazione dei disegni e dei modelli 
ai seguenti numeri:

• 13 224/13 225/13 226

• OSHA
• DI: 2003/10/CE

Prescrizione relativa all'esposizione 
al rumore, in particolare collegata al 
rischio per l'udito. Il livello sonoro 
deve essere inferiore a 87 dbA.

Attacco:
ottone
nichelato

Corpo:
tecnopolimero

Ugello: 
•  alluminio

(pistola standard)
•  ottone nichelato

(pistole di sicurezza e altre) 

Leva: 
tecnopolimero

Senza silicone

Funzionamento: Pistola di soffiaggio di sicurezza Funzionamento: Pistola di soffiaggio a risparmio energetico

Portata completamente interrotta e pressione ridotta a 0,5 bar Flusso deviato e pressione ridotta a 0,5 bar

Portata massima 
(tolleranza +/-10%)

Livello sonoro
ISO 15744

Cono
di diffusione

Conformità
alle norme

Blowgun Range
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EN_Level 4 reduit Standard  Blowguns
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 EN_Level 4 reduit Gamma delle pistole di soffiaggio

Pistole di soffiaggio industriali
Polimero

Polimero tecnico Aria compressa 10 -20°C +50°C OSHA  428

Pistole di soffiaggio con caratteristiche speciali

Polimero tecnico,  
ottone nichelato Aria compressa 10 -20°C +50°C

Sicurezza, Sicurezza 
SUVA, Risparmio 
energetico, OSHA

429

Ugelli

Ottone nichelato Aria compressa 10 -15°C +50°C
Un gran numero di 
ugelli per tutte le 

vostre applicazioni
430

Metallo

Alluminio o 
ottone nichelato Fluidi industriali 20 -20°C +100°C

Robustezza, leggerezza 
ed ergonomia 432

Kit pistole di soffiaggio

Polimero tecnico Aria compressa 10 -20°C +50°C
Facile da usare, pronto 
per l'uso/sicurezza e 

prestazioni
434

Materiali Fluidi
Pressione 
massima 

(bar)

Temperatura
Caratteristiche Pagina

Min. Max.
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Gamma delle pistole di soffiaggio
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IT_Level 4 reduit Kit pistole di soffiaggio  Kit pistole di soffiaggio 

434

EN_Level 4 reduit Blowgun Kits 

Ergonomico, il kit di pistole di soffiaggio rimane un'attrezzatura essenziale per 
le operazioni di soffiaggio o di spruzzatura in ambiente industriale.

Vantaggi

Materiali dei componenti

Senza silicone

Normative

• PED
• RoHS
• REACH

Protezione del design:
Tutte le pistole di soffi aggio 
Parker so state sottoposte alla 
registrazione dei disegni e dei 
modelli ai seguenti numeri:

• 13 224/13 225/13 226
• OSHA
• DI: 2003/10/CE
Prescrizione relativa all'esposizione 
al rumore, in particolare collegata al 
rischio per l'udito. Il livello sonoro 
deve essere inferiore a 87 dbA.

Caratteristiche tecniche

•  Fluidi: Aria compressa
Altre tipologie di fluido: si prega di consultarci

•  Pressione d’utilizzo: Da 0 a 10 bar

•  Temperatura d’utilizzo:  Aria ambiente: Da -15°C a +50°C
Aria asciutta: Da -20°C a +80°C

•  Tubi:  Tubi spiralati

Attacco:
ottone nichelato

Tubo:
poliuretano spiralato

Corpo:
tecnopolimero

Ugello: 
• Pistola di soffiaggio standard: 

alluminio 
•  Pistola di soffiaggio di
sicurezza e altre: ottone 

nichelato 

Leva: 
tecnopolimero

 0631..09   Blowgun Kit, Lower Connection, Male
BSPT Thread  

Technical polymer, Nickel-plated brass, treated aluminium, NBR 

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 09   16.0   192.5   139.5   152.0 0.441 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0659 00 13). 

0631..01 Safety Blowgun Kit, Lower
Connection, Male BSPT Thread 

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 
H1

L

H

FC

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 01   16.0   198.5   148.5   154.0 0.575 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0654 00 13). 

 0631..23   Energy Saving Blowgun Kit with
Angled Nozzle, Male BSPT Thread 

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 
H1

L

H

FC

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 23   16.0   195.0   148.5   163.0 0.456 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0653 66 13). 
External diameter of tube 6 mm 

0631..05 Blowgun Kit Lower Connection with
Short Angled Nozzle, Male BSPT 
Thread  

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 

H1

L

H

FC

C F  H  H1  L  Kg

R1/4 0631 00 05   16.0   195.5   148.5   163.0 0.536 
Flow characteristics, noise level and norm compliance are identical to those of our blowguns 
(0656 66 13). 
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Kit pistole di soffiaggio

• Kit
-  una pistola di soffiaggio
-  un tubo spiralato da 4 metri
-  un raccordo filettato R1/4, diametro esterno 8 mm

• Sicurezza

• Ottimizzazione del vostro consumo energetico

• Perdita di carico minima

 0631..09    Kit pistola di soffi aggio standard con 
connessione bassa, maschio BSPT  

 Tecnopolimero, ottone nichelato, alluminio, NBR 

 C  F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 09   16,0   192,5   139,5   152,0   0,441 
 Caratteristiche di portata, di livello sonoro e di conformità alle normative identiche alle pistole di 
soffi aggio semplici (0659 00 13). 

 0631..01    Kit pistola di soffi aggio standard con 
connessione bassa, maschio BSPT  

 Tecnopolimero, ottone nichelato, NBR 
H1

L

H

FC

 C  F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 01   16,0   198,5   148,5   154,0   0,575 
 Caratteristiche di portata, di livello sonoro e di conformità alle normative identiche alle pistole di 
soffi aggio semplici (0654 00 13). 

 0631..23    Kit pistola di soffi aggio a risparmio 
energetico con ugello a tubo angolato 
corto di sicurezza, maschio BSPT  

 Tecnopolimero, ottone nichelato, NBR 
H1

L

H

FC

 C       F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 23   16,0   195,0   148,5   163,0   0,456 
 Caratteristiche di portata, di livello sonoro e di conformità alle normative identiche alle pistole di 
soffi aggio semplici (0653 66 13). 
Diametro esterno del tubo 6 mm 

 0631..05    Kit pistola di soffi aggio con 
connessione bassa e ugello a tubo 
angolato corto, maschio BSPT  

 Tecnopolimero, ottone nichelato, NBR 

H1

L

H

FC

 C  F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 05   16,0   195,5   148,5   163,0   0,536 
 Caratteristiche di portata, di livello sonoro e di conformità alle normative identiche alle pistole di 
soffi aggio semplici (0656 66 13). 
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IT_Level 4 reduitPistole di soffiaggio in metalloPistole di soffiaggio in metallo

432

EN_Level 4 reduit Metal Blowguns 

Questa gamma di robuste pistole di soffiaggio garantisce una 
maggiore durata in condizioni gravose (schiacciamento, 
impatto, urti e corrosione). Comprende due versioni per 
soffiaggio e spruzzatura in applicazioni industriali.

Vantaggi

Pistola di soffiaggio per officine
• Compatto
• Ottone forgiato nichelato per una maggiore resistenza alla

corrosione
Pistola d'irrigazione
• La trasmissione di acqua e fluidi
• Progettato per il controllo preciso del flusso e

l'ottimizzazione della potenza e della forma del getto

• Utilizzo ottimale dei fluidi industriali

Normative

• PED
• RoHS

• REACH

Senza silicone

Corpo:
•  Pistola di:

soffiaggio per
officine: zama 
cromato o
ottone stampato
nichelato 

•  Pistola 
d'irrigazione: 
zama trattato

Guarnizioni: nitrile

Leva: 
•  Pistola di soffiaggio per officine:
acciaio verniciato, ottone nichelato
 acciaio nichelato con impugnatura

in gomma
• Pistola d'irrigazione: zama trattato

Ugello: 
• Pistola di soffiaggio per 

officine: acciaio trattato 
•  Pistola d'irrigazione:

ottone nichelato

Caratteristiche tecniche

Modello Pistola di soffiaggio Pistola d'irrigazione

Fluidi Aria compressa, fluidi 
industriali

Acqua, olio, fluidi industriali

Pressione 
d’utilizzo 

Da 0 a 10 bar Da 0 a 20 bar

Temperatura 
d’utilizzo 

Aria ambiente: 
Da -15°C a +50°C 
Aria secca: 
Da -20°C a +80°C

Da -20°C a +100°C

Tubi Tubi e tubi spiralati
Tubi trecciati con giunti 
Parker

 AA13    Blowgun with standard nozzle, Female
BSPP Thread  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AA13 

 AS13    Blowgun with safety nozzle, Female BSPP
Thread  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AS13 

 AV13    Blowgun with extension tube, Female BSPP
Thread  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AV13 

 AA13S-01    Blowgun without nozzle, Female
BSPP Thread but compatible with 
nozzles on previous page  

 Aluminium 

 C

  G1/4  AA13S-01 
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Materiali dei componenti

Pistole di soffiaggio in metallo

AA13  Pistola di soffiaggio con ugello standard, 
filettatura femmina BSPP 

Alluminio

 

C     

G1/4 AA13

AS13  Pistola di soffiaggio con ugello di sicurezza, 
filettatura femmina BSPP 

Alluminio

 

C     

G1/4 AS13

AV13  Pistola di soffiaggio con tubo di prolunga, 
filettatura femmina BSPP 

Alluminio

 

C     

G1/4 AV13

AA13S-01  Pistola di soffiaggio senza ugello, 
filettatura femmina BSPP 

Alluminio

 

C     

G1/4 AA13S-01
Pistola senza innesto, filetto femmina BSPP, compatibile con gli ugelli delle pagine precedenti.
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IT_Level 4 reduitMultituboTubo PA spiralato Tubo PA spiralato

1470P  Tubo poliammide (PA) spiralato 2 m terminale, maschio BSPT 

ØD est. ØD int. C Lunghezza spire 
di giunzione

Ø della 
spira Kg

6,0 4,0 R1/4 1470P06 04 13 1470P06 07 13 520,0 60 0,143

8,0 6,0 R1/4 1470P08 04 13 1470P08 07 13 560,0 70 0,174
Lunghezza estremità lunga: 300 mm  
Lunghezza estremità corta: 100 mm 

1471P  Tubo poliammide (PA) spiralato 4 m terminale, maschio BSPT 

ØD est. ØD int. C Lunghezza spire 
di giunzione

Ø della 
spira Kg

6,0 4,0 R1/4 1471P06 04 13 1471P06 07 13 640,0 60 0,199

8,0 6,0 R1/4 1471P08 04 13 1471P08 07 13 720,0 70 0,249
Lunghezza estremità lunga: 300 mm  
Lunghezza estremità corta: 100 mm 

408

EN_Level 4 reduit PA Recoil Tubing 

 1470P    Polyamide (PA) Recoil Tubing 2 m, Male BSPT Fitting

 ØD ext.  ØD int.  C  Total Closed
Length

 O.D. of 
Coil  Kg

  6   4   R1/4  1470P06 04 13  1470P06 07 13   520.0   60   0.143 

  8   6   R1/4  1470P08 04 13  1470P08 07 13   560.0   70   0.174 
 Length of long straight section: 300 mm
Length of short straight section: 100 mm 

 1471P    Polyamide (PA) Recoil Tubing 4 m, Male BSPT Fitting

 ØD ext.  ØD int.  C  Total Closed
Length

 O.D. of 
Coil  Kg

  6   4   R1/4  1471P06 04 13  1471P06 07 13   640.0   60   0.199 

  8   6   R1/4  1471P08 04 13  1471P08 07 13   720.0   70   0.249 
 Length of long straight section: 300 mm
Length of short straight section: 100 mm 

Tubo PA spiralato

Il tubo spiralato in PA è un'alternativa alle 
bobine grazie alla memoria della forma 
della spirale data al tubo.

Legris Ø metrico: 6 a 8 mm 
Rectulastic Ø metrico: 4,7 a 15,8 mm

Vantaggi

• Autoretrattile grazie alla memoria duratura della forma

• Molla di protezione per mantenere l'integrità del tubo

• 2 colori per l'identificazione del circuito

Vantaggi

•  Leggero

•  Ampio range di temperatura

•  Lunga durata del servizio

•  Elevata elasticità

Le prestazioni dipendono dai fluidi e dai raccordi utilizzati. 
L'uso è garantito per un vuoto di 755 mm Hg (99% di vuoto).

Caratteristiche tecniche

• Fluidi: Aria compressa, lubrificanti, altri fluidi
Altre tipologie di fluido: si prega di consultarci

• Pressione d’utilizzo: Da vuoto a 20 bar

• Temperatura d’utilizzo: Da -20°C a +80°C

• Materiali dei componenti:  Poliammide (60 Shore D)

Caratteristiche tecniche

• Materiale:  Poliammide 12

• Fluidi:  Aria compressa, lubrificanti, grasso / olio, benzina,
idraulica, vuoto, prodotti chimici (su richiesta)

•  Pressione d’utilizzo: 15 bar

•  Temperatura d’utilizzo: Da -40°C a +90°C

•  Temperatura di lavoro per tubi assemblati:  Da -20°C a +70°C

Normative

Industriali:  • PED        • REACH     • RoHS

Prestazioni del tubo Parker Legris PA spiralato
Prestazioni del Tubo Rectulastic

20-20 0

5

10

15

20

25

40 60 80

Ø6x4

Ø8x6

6 mm 4 mm +0,05 / -0,10
8 mm 6 mm +0,05 / -0,10

Legris Tubo PA spiralato  Rectulastic Tubo PA spiralato

Pressione d’utilizzo (bar)

Temperatura d’utilizzo (°C)

Per calcolare le pressioni di scoppio, i valori di questa 
tabella devono essere moltiplicati per 3.

P
re

ss
io

ne
 d

’u
til

iz
zo

 (b
ar

)

Temperatura d’utilizzo (°C)

SP05
SP06
SP08
SP10
SP12
SP16
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Ø esterno 
del tubo

Tolleranze su
Ø esterno

Ø di 
passaggio
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IT_Level 4 reduitTubo PU spiralatoTubo PU spiralato

1470U  Tubo poliuretano (PU) poliestere spiralato 2 m terminale, maschio BSPT

ØD est. ØD int. C Lunghezza spire 
di giunzione

Ø della 
spira Kg

4,0 2,5 R1/8 1470U04 03 10 1470U04 04 10 1470U04 05 10 595,0 24 0,060

6,0 4,0 R1/4 1470U06 03 13 1470U06 04 13 1470U06 05 13 630,0 32 0,060

8,0 5,0 R1/4 1470U08 03 13 1470U08 04 13 1470U08 05 13 780,0 45 0,120

10,0 7,0 R1/4 1470U10 03 13 1470U10 04 13 1470U10 05 13 780,0 65 0,160

12,0 8,0 R3/8 1470U12 03 17 1470U12 04 17 1470U12 05 17 780,0 75 0,190
Lunghezza estremità lunga Ø est. < 8 mm: 300 mm, Lunghezza estremità corta Ø est. ≥ 8 mm: 500 mm, Lunghezza estremità corta, qualunque sia il Ø est. : 100 mm

412

EN_Level 4 reduit PU Recoil Tubing Tubo PU spiralato

1470U Polyurethane (PU) Ester Recoil Tubing 2 m, Male BSPT Fitting

ØD ext.  ØD int.  C Total Closed
Length

 O.D. of 
Coil  Kg

4   2.5   R1/8 1470U04 03 10 1470U04 04 10 1470U04 05 10   595.0   24 0.060 

6   4   R1/4 1470U06 03 13 1470U06 04 13 1470U06 05 13   630.0   32 0.060 

8   5   R1/4 1470U08 03 13 1470U08 04 13 1470U08 05 13   780.0   45 0.120 

10   7   R1/4 1470U10 03 13 1470U10 04 13 1470U10 05 13   780.0   65 0.160 

12   8   R3/8 1470U12 03 17 1470U12 04 17 1470U12 05 17   780.0   75 0.190 
Length of long straight section, O.D. < 8 mm: 300 mm Length of long straight section, O.D. ≥ 8 mm: 500 mm
Length of short straight section, for all O.D.: 100 mm 

Il tubo spiralato in PU offre 
un'alternativa alle bobine grazie alla 
rimanenza della forma della bobina 
data al tubo in PU. La sua flessibilità 
permette una facile manipolazione.

Vantaggi

• 2 gradi di materiali: Estere poliuretanico ed etere poliuretanico

• Con o senza raccordo montato

• Autoretrattile grazie alla memoria di forma delle spirali

• Molla di protezione per mantenere l'integrità del tubo

• 3 colori per l'identificazione del circuito

Vantaggi
• Tubo flessibile leggero ed estremamente resistente

• Bassa perdita di carico

• Elevata resistenza all'abrasione
• Raggio di curvatura molto piccolo e diametro stretto della

spirale

• Elasticità superiore e memoria della spirale

Le prestazioni dipendono dai fluidi e dai raccordi utilizzati.

Caratteristiche tecniche

• Fluidi: Aria compressa

• Pressione d’utilizzo: Da 0 a 10 bar

• Temperatura d’utilizzo: Da - 20°C a +70°C (tubo assemblato)
• Materiali dei componenti: Poliuretano estere: 52 Shore D

 Poliuretano etere: 46 Shore D

Caratteristiche tecniche

Fluidi:  Aria compressa, Lubrificazione grasso/olio, benzina, 
 idraulica, vuoto, prodotti chimici (su richiesta), 
 alimenti e bevande (su richiesta) 

Pressione d’utilizzo: 10 bar
Temperatura d’utilizzo:  Da -40°C a +75°C

          Da -20°C a +70°C (tubo assemblato)
Materiali dei componenti: Nycoil Poliuretano

Normative

Industriali:

• RoHS
• PED

• REACH

Prestazioni del Legris tubo PU spiralato

8 mm Da 2,5 a 5,5 mm +0,10 / -0,10

Da 10 a 12 mm Da 7 a 8 mm +0,15 / -0,15

20-20 0
0

10

5

40 60 80

Ø14x9,5

Per calcolare le pressioni di scoppio, i valori di questa tabella devono essere moltiplicati per 3.

Tubo PU polietere spiralato

Pressione d’utilizzo (bar) 

20-20 0
0

5

10

40 60 80

Ø4 x 2,5

Ø6 x 4

Ø10 x 7

Ø12 x 8

Temperatura d’utilizzo (°C) Temperatura d’utilizzo (°C)

Tubo PU poliestere spiralato 

Pressione d’utilizzo (bar) 

 Legris Tubo PU spiralato  Rectus Tubo PU spiralato: Rectuflex

Legris Ø metrico: 4 a 12 mm 
Rectuflex Ø metrico: 8 a 15 mm
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Ø esterno
del tubo

Ø di 
passaggio

Tolleranze 
su Ø esterno
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